Technisches Datenblatt
Adapter PG-M

Artikelnummer: 2031466

Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung.

Artikelnummer 2031466

Typ 107 ADA PG9-M12
Bezeichnung 1 Adapter
Bezeichnung 2 PG-M

Hersteller OoBO

Dimension PG9-M12

Farbe lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff Polyamid

Kleinste VK-Einheit 20

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 0,37 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,0198 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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explosionsgeschutzt nein
Gewindeart AuBengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindemal metrisch Innen 12
Gewindemal PG AufRen 9

ROHS Konform ja
Schllsselweite 19
Vemickelt nein
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