Technisches Datenblatt
Verschlussschraube, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2033488

Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Schutzart IP54, IP68 (5 bar/1h) in Verbindung mit Dichtungsring Typ 171
madglich.

e CEER
. Polystyrol

Artikelnummer 2033488

Typ 108 PG48
Bezeichnung 1 Verschlussschraube
Hersteller OBO

Dimension PG48

Farbe lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff Polystyrol

Kleinste VK-Einheit 25

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 1,832 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,078 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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pcag |

explosionsgeschutzt nein
fur Ex-Zone Gas ohne
fur Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 48
Gewindeart PG
GewindenenngroRe metrisch/PG | 48
Gewindesteigung 1,59 mm
Glasfaserverstarkt nein
Halogenfrei ja
Instabiler Drehmoment 5 Nm
ROHS Konform ja
Schlagfest ja
Schutzart IP54
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