Technisches Datenblatt
Dachleitungshalter fiir Ziegel-, Schiefer- und Wellplattenda-

cher, mit Uberleger
Artikelnummer: 5202248

« mit wetterfester Klemmtille aus Weich-PVC
« benétigter Bohrloch-@ = 16 mm
« Abstandsstiick aus Polyamid, grau

- Polyamid

Artikelnummer 5202248

Typ 133 A
Bezeichnung 1 Dachleitungshalter
Bezeichnung 2 mit Uberleger
Hersteller OBO

Dimension 8-10 mm
Werkstoff Polyamid

Kleinste VK-Einheit 20

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 8,217 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOGZ I:ulsabdruck (GWP) Cradle- | 0,2819 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter fiir Ziegel-, Schiefer- und Wellplattenda-
cher, mit Uberleger

Artikelnummer: 5202248

Lange 43 mm

Breite 20 mm
E Hore 50 mm

50

20

Anwendung Wellplattendach
Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Leiter-Durchmesser max. 10
Leiter-Durchmesser min. 8

Montageart sonstige
Montagehdéhe 50 mm

Passung Rd 8-10 mm
ROHS Konform ja

Werkstoff des Halters Kunststoff
Werkstoff des Tragers Kunststoff
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