Technisches Datenblatt
Dachleitungshalter fur Ziegeldacher, abgewinkelt, Rd 8

Artikelnummer: 5215875

« mit flexiblem Unterteil aus Aluminium zum Angleichen an Dachziegel (leicht
biegbar)

« Halter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)

« abgewinkeltes Unterteil zur schnellen Montage

. Aluminium

Artikelnummer 5215875

Typ 157 FX-AL
Bezeichnung 1 Dachleitungshalter
Bezeichnung 2 mit flexiblem Unterteil
Hersteller OBO

Dimension 8mm

Werkstoff Aluminium

Kleinste VK-Einheit 20

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 3,9 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

?OGZ I;ul&abdruck (GWP) Cradle- | 0,3233 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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Technisches Datenblatt
Dachleitungshalter fur Ziegeldacher, abgewinkelt, Rd 8

Artikelnummer: 5215875

Lange 140 mm
Breite 25 mm
E ﬁ ﬁ Hohe 38,5 mm
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Anwendung Dachflache
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max. 8
Leiter-Durchmesser min. 8
Montageart zum Einhangen
Montagehohe 26,5 mm
Passung Rd 8 mm
ROHS Konform ja
Werkstoff des Halters rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Tragers Aluminium
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