Technisches Datenblatt
VARIO-Erdungsklemme fur Bewehrungsstahle

Artikelnummer: 5014468

« fir Bewehrungsstéhle mit Durchmesser 8-14 mm und FL 30 x 5
« einfache Montage durch offenes Langloch
« seitliches Einhangen mdglich

. Stahl
. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 5014468

Typ 1814 FT

Bezeichnung 1 VARIO-Erdungsklemme
Bezeichnung 2 fir Armierung 8-14mm
Hersteller OBO

Dimension 50x40x70

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 25

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 19,87 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,5934 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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14
C

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Verbinder
Blitzstromtragfahigkeit N/50 kA

Geeignet fiir Verbindung sonstige
Kurzschlussstrom 7,3 KA
(50HZ)(1s;300°C)

Passung FL30x5 x Rd8-14 mm
ROHS Konform ja
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