Technisches Datenblatt
Schlagspitze fiir Tiefenerder OMEX

Artikelnummer: 3041255

« geeignet fur System OMEX

. Stahlguss
. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 3041255

Typ 1819 25
Bezeichnung 1 Erderspitze
Bezeichnung 2 fir OMEX-Erder
Hersteller OBO

Dimension 25mm

Werkstoff Stahlguss
Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 5

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 4,718 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,1337 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate

1 OBO | 30.08.2026



Technisches Datenblatt
Schlagspitze fiir Tiefenerder OMEX

Artikelnummer: 3041255

2

OBO | 30.08.2026

Ausfiihrung Schlagspitze
Bauform Tiefenerder OMEX

fur Tiefenerder 25 mm
ROHS Konform ja

fur Tiefenerder max. 25 mm

fur Tiefenerder min. 25 mm



