Technisches Datenblatt
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Artikelnummer: 1115386

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (friher DIN EN 50022).

FS bandverzinkt

Artikelnummer 1115386

Typ 2069 T250 FS
Bezeichnung 1 Hutschiene

Bezeichnung 2 in Extraléangen fir T-Serie
Hersteller OBO

Dimension 206x35x7,5

Werkstoff Stahl

Oberflache bandverzinkt
Oberflachennorm DIN EN 10346

Kleinste VK-Einheit 10

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 7,107 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,2309 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Technisches Datenblatt
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Artikelnummer: 1115386

Lange 206 mm
Breite 35 mm
Hoéhe 7,5 mm
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Ausflihrung fiir T250 lang

Ausfiihrung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Lochform (ETIM) Langloch

Materialstarke 1 mm

ROHS Konform ja
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