Technisches Datenblatt
Profilstaberder mit Bandstahlfahne

Artikelnummer: 5003288

* mit 2 m Bandstahlfahne FL 30 x 3,5

* mit 2 Durchgangsléchern @ 11 mm

« zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. fiir Antennen oder Baustromverteiler-
Erdungen

|

. Stahl
. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 5003288

Typ 213 2000 M
Bezeichnung 1 Kreuzerder
Bezeichnung 2 mit Bandstahlfahne
Hersteller OBO

Dimension 2000mm

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 651,6 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 13,5378 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Technisches Datenblatt
Profilstaberder mit Bandstahlfahne

Artikelnummer: 5003288

| Lange 2.000 mm
MaR L 2.000 mm
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Ausflihrung mit Bandstahlfahne
Profilart Kreuz

ROHS Konform ja

Verbindungsart sonstige

2 OBO | 18.10.2026



