Technisches Datenblatt
Quick-Pipe®-Verbindungsmuffe, lichtgrau

Artikelnummer: 2154083

Verbindungsmuffe flr Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von
Langsverbindungen. Geeignet fiir Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre.
Werkzeugloses VerschlieRen und Offnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von -
25° bis + 60° C.

Artikelnummer 2154083

Typ 3000 MMS M20 LGR
Bezeichnung 1 Quick-Pipe-Verbindungsmuffe
Hersteller OBO

Dimension M20

Farbe lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff Polypropylen

Kleinste VK-Einheit 10

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 0,581 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOG2 It:uﬁabdruck (GWP) Cradle- | 0,0356 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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MaR 26 mm
B

MaR d 20 mm
MaR L 65 mm
MaR 23 mm

L1

GroRe M20
Halogenfrei ja
Oberflache poliert nein
ROHS Konform ja

Temperatureinsatzbereich max. |60 °C
Temperatureinsatzbereich min. 0°C
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