Technisches Datenblatt
Spannzange

Artikelnummer: 6498019

Spannwerkzeug fiir sémtliche OBO Spannbander in Verbindung mit
entsprechenden Spannbandverschliissen. Einfache Spannzange ohne
Ratschenfunktion und Ablangvorrichtung. Mit ergonomisch geformten Griffen.

Artikelnummer 6498019

Typ 575

Bezeichnung 1 Spannzange
Bezeichnung 2 zum Spannen des Bandes
Hersteller OBO

Farbe silber

Werkstoff Stahl

Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 29,7 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOGZ I:ulsabdruck (GWP) Cradle- | 2,4254 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate

ROHS Konform exempt

1 OBO | 20.08.2026



