Technisches Datenblatt
Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003194

Einlappige Befestigungsschelle fir Kabel und Rohre.
*GroRen 3 und 4 fur Gasdrucknagelgerat nicht geeignet
*GroRen 3 bis 21 fiir Bolzensetzgerat nicht geeignet

G galvanisch verzinkt

Artikelnummer 1003194

Typ 604 19 G

Bezeichnung 1 Befestigungsschelle
Bezeichnung 2 einlappig

Hersteller OBO

Dimension 19mm

Werkstoff Stahl

Oberflache galvanisch verzinkt
Oberflachennorm EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit 100

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 0,411kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,0104 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Hoéhe 17 mm
MaR A 6,5 mm
MaR b 10 mm
MaR D 19 mm
MaR d 4,5 mm
MaR e 6 mm
MaR H 17 mm
MaR L 33 mm
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Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausfiihrung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
fir Durchmesser 19
Geeignet im Brandschutzbereich | nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
LochgréRe 45x6
Materialstarke 1 mm
Nenndurchmesser 19 mm
ROHS Konform ja
UV-bestandig ja

2 0OBO | 01.09.2026



