Technisches Datenblatt
Universal-Steckklemme, 3-polig

Artikelnummer: 2054454

Geprift nach EN 60998

Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart
kann wahlweise flexibel, mehrdréhtig oder starr sein.

Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Offnen des Losehebels nicht
erforderlich. Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.

Zum Herausziehen der Leiter einfach den Lésehebel 6ffnen. Die Ader Iasst sich
dann problemlos herausziehen.

Nennquerschnitt:

3x 0,2 - 2,5 mm? mehrdrahtige-/ eindrahtige Leiter

Nennspannung 450 V

Nennstrom 24 A

Abisolierlange: 9 mm (+1 mm)

Priféffnung: Phasenprifer und Prifstift (max. @ 2 mm) sehr gut zuganglich an
der Oberseite der Klemme

Max. zulassige Umgebungstemperatur gemaR EN 60998: 85°C.

Technische Daten UL (USA)

Nennspannung 300 V

Klemmbereich AWG 24-12

Umgebungstemp. max. 105 °C

BICEeR®

Polycarbonat

Artikelnummer 2054454

Typ 61325 FL
Bezeichnung 1 Universalklemme
Bezeichnung 2 3 starre-flexible Leiter
Hersteller OBO

Dimension 0,2-2,5mm?
Farbe transparent
Werkstoff Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit 75
Mengeneinheit Stiick

Gewicht 0,27 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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AnschlieBbarer Leiterquerschnitt | 2,5 mm?
eindrahtig max.

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt | 0,2 mm?
eindrahtig min.

AnschlieRbarer Leiterquerschnitt | 2,5 mm?
mehrdrahtig max.

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt | 0,2 mm?
mehrdrahtig min.

Anzahl der Klemmstellen 3
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Priiftemperatur 850°C
Geeignet fiir flexible Leiter ja

Geeignet fiir Massivleiter ja

Geeignet fiir mehrdrahtige Leiter | ja
Isolierstoff Thermoplast
Mit Betatigungshebeln ja
Nennquerschnitt max. 2,5 mm?
Nennquerschnitt min. 0,2 mm?
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A

Polzahl 1
Querschnitt 3x0,2 - 2,5 mm? mehrdrahtige-/ eindrahtige Leiter mm?
ROHS Konform ja
Temperatureinsatzbereich max. |85 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5°C
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