Technisches Datenblatt
Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Artikelnummer: 1014137

Befestigungsschelle einlappig 20mm

. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 1014137

Typ 82220 FT
Bezeichnung 1 Befestigungsschelle
Bezeichnung 2 einlappig

Hersteller OBO

Dimension 20mm

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 100

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 2,125 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,0455 kg CO2e / 1 Stlick
to-Gate
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1 MaR A 10 mm
N MaR b 20 mm
MaR D 20 mm
MaR H 19,5 mm
MaR L 23,5 mm
10 MaR 48 mm
L1
To}
© MaR t 2 mm
S -
10
48
Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausflihrung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
fir Durchmesser 20
Geeignet im Brandschutzbereich | nein
GroRe M20
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
LochgroRe 6,5x 10
Materialstarke 2 mm
Nenndurchmesser 20 mm
ROHS Konform ja
UV-bestandig ja
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