Technisches Datenblatt
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit DurchstoR-

membran
Artikelnummer: 2032380

Mit DurchstoRmembrane, hierbei ist die Offnung D vorgepragt, aber zunachst
verschlossen. Wirgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach
IEC 423. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein
Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfaltiger
Montage IP54.

Mit DurchstoRmembrane, hierbei ist die Offnung D vorgepragt, aber zunachst
verschlossen.

Artikelnummer 2032380

Typ 90 M16 GE

Bezeichnung 1 Einschraubnippel
Bezeichnung 2 geschlossene Ausfiihrung
Hersteller OBO

Dimension M16

Farbe lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff Polyethylen

Kleinste VK-Einheit 100

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 0,192 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,0042 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit DurchstoR-
membran

Artikelnummer: 2032380

Mag D 5mm
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Gewindelange 8 mm
GroRe M16
Halogenfrei ja
ROHS Konform ja
Schllsselweite 16
Schutzart 1P54
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