Technisches Datenblatt
Abdeckrahmen AR45-BF2, fur Gerateeinbaudose 71GD13,

2-fach, mit Beschriftungsfeld fur waagerechte Gerateinstal-
lation

Frontrastender Abdeckrahmen fiir Modul 45 Einbaugerate, 2fach, mit
Beschriftungsfeld fiir waagerechte Gerateinstallation, zum Rasten in
Gerateeinbaudose 71GD13 oder in Montagetrager 71MT2 45.

Zur Installation in Gerateeinbaukanalen Rapid 80 und Installationssaulen ISS.

- Polycarbonat

Artikelnummer 6119356

Typ AR45-BF2 AL
Bezeichnung 1 Abdeckrahmen
Bezeichnung 2 Modul 45, 2fach
Hersteller OBO
Dimension 84x140mm
Farbe alu lackiert
Werkstoff Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit 1
Mengeneinheit Stiick

Gewicht 2,26 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,0474 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-BF2, fur Gerateeinbaudose 71GD13,
2-fach, mit Beschriftungsfeld fur waagerechte Gerateinstal-

lation

Breite 140 mm
\ Héhe 84 mm
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(TeshmischeDaten

Anzahl der Einheiten 2

Anzahl der Einheiten horizontal | 2

Anzahl der Einheiten vertikal 0

Ausflihrung der Oberflache matt
Befestigungsart Klemmbefestigung

Geeignet fur Einbauinstallation | ja
Geeignet fiir Gerateeinbaukanal | ja
Geeignet fiir Unterflurkanaldose | nein
Geeignet fiir Unterputz-Installati- | nein

on

Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
ROHS Konform ja
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungsfeld ja

Tiefe 8,5 mm
Transparent nein

Mit Montagerahmen nein
Durchmesser Offnung 0
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