Technisches Datenblatt
Wandausleger, variabel AWV FT

Artikelnummer: 6419593

Variabler Wandausleger zur Befestigung an schragen oder gewélbten Wanden.
Nutzbare Auslegerlange abhangig vom Verstellwinkel. Der grotmaogliche
Verstellwinkel betragt 30°.
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Artikelnummer 6419593

Typ AWV 51 FT
Bezeichnung 1 Wandausleger variabel
Hersteller OBO

Dimension B510mm

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 209 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 5,8623 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate

1 0OBO | 01.09.2026



Technisches Datenblatt
Wandausleger, variabel AWV FT

Artikelnummer: 6419593

Lange 60 mm
Breite 510 mm
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Ausfiihrung Wandausleger
F in kN 0,9 kN
Funktionserhalt nein

flr Breite max. 90 mm

fur Breite min. 60
Lochdurchmesser 13 mm

ROHS Konform ja

Rostfreier Stahl, gebeizt nein
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