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Technisches Datenblatt
Riffelblechdeckel DBKR DD

Artikelnummer: 6049143
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Riffelblechdeckel fiir das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR.

Die Deckelstarke setzt sich aus 2,0 mm doppelt bandverzinktem Stahlblech und
1,3 mm Riffelhéhe zusammen.

Vorgepragte Ausbrechéffnungen im Abstand von 100 mm ermdglichen eine
nachtragliche Installation eines Drehriegels.

Bei Verwendung von Deckeln im AufRenbereich sind zusatzliche Mainahmen
gegen Windeinfllisse vorzunehmen.

. bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
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Artikelnummer
Typ
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Hersteller
Dimension
Farbe
Werkstoff
Oberflache
Oberflachennorm
Kleinste VK-Einheit
Mengeneinheit
Gewicht
Gewichtseinheit

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle-

to-Gate

6049143
DBKR 400 DD
Riffelblechdeckel

fiir begehbare Kabelrinnen
OBO

400x3000

zink

Stahl

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
DIN EN 10346

3

Meter

666,066 kg

kg/100 m

20,5409 kg CO2e / 1 Meter
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[ i e Breite 400 mm
B — Héhe 13 mm
Blechstarke 3,3 mm
16,5 MaR 400 mm
B
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Anzahl Drehriegel 0 St.
Befestigungsart aufliegend
Funktionserhalt nein
Geeignet fiir Gitterrinne nein
Geeignet firr Kabelleiter nein
Geeignet fiir Kabelrinne ja
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
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