Technisches Datenblatt
Deskbox mit Befestigungszwinge, 4 Schutzkontaktsteckdo-

sen, USB-Charger
Artikelnummer: 6116764

Anschlussfertige Deskbox DBL zur direkten Versorgung von Arbeitsplatzen mit
Energieanschlissen. Mit einem Wieland GST18®-Anschluss von links aus dem
Profil. Werkzeuglose Montage mit zwei Befestigungszwingen fiir
Tischplattenstérken von 8 bis 40 mm mit Standardbefestigungszwinge und 40 bis
70 mm mit der Befestigungszwinge DBZ-BZL70. Die Deskbox ist mit 4
schwarzen Schutzkontakt-Steckdosen in 33°-Steckrichtung und 18W USB A+C
USB-Lagegerat bestiickt.

EL eloxiert

Artikelnummer 6116764

Typ DBL-1B D4S 1C
Bezeichnung 1 Deskbox

Bezeichnung 2 mit Befestigungszwinge
Hersteller OBO

Dimension 325x71x78

Farbe aluminium

Werkstoff Aluminium

Oberflache eloxiert
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 80 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOG2 It=ur$abdruck (GWP) Cradle- | 12,0545 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate

1 OBO | 17.08.2026



Technisches Datenblatt

Deskbox mit Befestigungszwinge, 4 Schutzkontaktsteckdo-
sen, USB-Charger

Artikelnummer: 6116764

Lange 145 mm
Hohe 59 mm

Ausflihrung Aufbau
Ausziehbar nein

Form rechteckig
Hochklappbar nein
ROHS Konform exempt
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