Technisches Datenblatt
Distanzbugel FT

Artikelnummer: 6015699

Distanzbugel zum Aufstédndern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der
Wand.

Auf dem Distanzbugel kénnen die Gitterrinnentypen GRM mit den Seitenhéhen
35, 55 und 105 mm montiert werden.

Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbiigel.

. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 6015699

Typ DBLG 20 600 FT
Bezeichnung 1 Distanzbugel
Bezeichnung 2 fur Gitterrinne
Hersteller OBO

Dimension B600mm

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 25

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 69,1 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOGZ I:ulsabdruck (GWP) Cradle- | 1,4412 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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Ausfiihrung Wand-/Deckenbligel Trapezprofil
Geeignet fir Gitterrinne ja

Geeignet fiir Kabelleiter nein

Geeignet fur Kabelrinne nein

Materialstarke 3 mm

Rinnenbefestigung Haltenase

ROHS Konform ja
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