Technisches Datenblatt
Deckel fur 90°-Bogen FT

Artikelnummer: 7131785

Deckel fiir Kabelrinnenformteil Bogen 90° Typ RB 90 305 und 605.
Fixierung unter Kabelrinnendeckel, kein Befestigungsmaterial notwendig.
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. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 7131785

Typ DFB 90 050 FT
Bezeichnung 1 Deckel Bogen 90°
Hersteller OBO

Dimension B50mm

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 12 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,4995 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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i Lange 160 mm
- % o Breite 50 mm
- Blechstarke 1 mm
it ¥ MaR 50 mm
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Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart aufliegend
Funktionserhalt nein
Geeignet fur Gitterrinne nein
Geeignet fiir Kabelleiter nein
Geeignet fur Kabelrinne ja
Richtungsanderung horizontal
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein

2 OBO | 02.09.2026



