Technisches Datenblatt
Deckelklammer, universal A2

Artikelnummer: 6065600

Deckelklammer zur universellen Befestigung von ungelochten Deckeln auf
Kabelrinnen, Gitterrinnen und AZ-Kleinkanalen.

Je nach Rinnenbreite werden fir die sichere Befestigung eines 3-m-Deckels 4 -
6 Deckelklammern eingesetzt.

Fir den Einsatz bei Gitterrinnen mit der Seitenhéhe 35 mm ist die
Deckelklammer nicht geeignet.
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Artikelnummer 6065600

Typ DKU A2

Bezeichnung 1 Deckelklammer
Bezeichnung 2 universal

Hersteller OBO

Farbe edelstahl

Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberflache blank, nachbehandelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 20

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 0,794 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,0419 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Deckelklammer, universal A2

Artikelnummer: 6065600

4 MaR 47 mm

Geeignet fiir Gitterrinne ja
Geeignet fur Kabelleiter nein
Geeignet fiir Kabelrinne ja
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
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