Technisches Datenblatt
Deckel, ungelocht A2

Artikelnummer: 6052841

Ungelochter Deckel fiir Kabel- und Gitterrinnen.

Quersicke ab 500 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im AuRenbereich sind zusatzliche Mainahmen
gegen Windeinfliisse vorzunehmen.

‘A2 Edelstahl, rostfrei

. blank, nachbehandelt

Artikelnummer 6052841

Typ DRLU 500 A2
Bezeichnung 1 Deckel ungelocht
Bezeichnung 2 fur Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller OBO

Dimension 500x3000

Farbe edelstahl

Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberflache blank, nachbehandelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 3

Mengeneinheit Meter

Gewicht 619,167 kg
Gewichtseinheit kg/100 m

tCOG2 I;u[&abdruck (GWP) Cradle- | 42,3055 kg CO2e / 1 Meter
o-Gate
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Lange 3.000 mm
Breite 500 mm
Breite 20in
™ B+4 Hohe 35 mm
R Blechstérke 0,05 in
Blechstarke 1,5 mm
MaR 500 mm
B
MaR H 15 mm
o
o
o
o

Befestigungsart Deckelklammer
Funktionserhalt nein

Geeignet fir Gitterrinne ja

Geeignet fiir Kabelleiter ja

Geeignet fur Kabelrinne ja

ROHS Konform ja

Rostfreier Stahl, gebeizt nein
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