Technisches Datenblatt
Distanzstiick FT

Artikelnummer: 6416504

Distanzstlick zum Einsatz in Kopfplatte Typ KU 5 V.

Das Distanzstlick wird zur VergrofRerung der Stabilitdt immer eingesetzt, damit
beim Anziehen der durchgangigen Sechskantschrauben die Kopfplatte nicht
verformt wird.

. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 6416504

Typ DSK 47 FT
Bezeichnung 1 Distanzstiick
Bezeichnung 2 fur Kopfplatte KU 5 V
Hersteller OBO

Dimension 80x47x40

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 20

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 19 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOGZ I;ul&abdruck (GWP) Cradle- | 0,4254 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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Abmessung 80x47x40x2,5
o Lénge 80 mm
q— Breite 47 mm
Hohe 40 mm
N
<t
Geeignet fur Profilformen U-Profil
Mit Schraubenzubehor nein
ROHS Konform
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