Technisches Datenblatt
Datentechniktrager, 1 Modul, Auslass schrag, Typ RM

Artikelnummer: 6119302

Datentechniktrager mit schragem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme
von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die
Rastbefestigung eignet sich fiir den waagerechten und senkrechten Einbau in
die Systemumgebung. Typ RM hat eine spezielle Modulaufnahme und ist fir
eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montaged&ffnung
ausgelegt.

Datentechniktréger Typ RM ist fir die Aufnahme der nachfolgenden Daten-
Anschlussmodule geeignet: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G;
R&M: Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Tragerplatte.

Zur Installation in Gerateeinbaukanalen Rapid 45 und Rapid 80,
Installationss&ulen ISS und Unterflur-Systemen.

Polycarbonat

Artikelnummer 6119302

Typ DTS-2RM AL1
Bezeichnung 1 Datentechniktrager
Bezeichnung 2 fiir 2 Anschlussmodule Typ RM
Hersteller OBO

Dimension 45x45mm

Farbe alu lackiert

Werkstoff Polycarbonat

Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 29 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,2119 kg CO2e / 1 Stlick
to-Gate
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Zusammenstellung

26 Breite 45 mm
Hoéhe 45 mm
[ 1
DA
45
Anzahl der Einheiten 1
Ausfiihrung der Oberflache matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lusterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Montageoffnung Typ RM
ROHS Konform ja
Schutzart 1P20
Tiefe 26 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Zugentlastungsmaglichkeit nein

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte



