Technisches Datenblatt
Dichtmanschette fur Rundleiter

Artikelnummer: 2360041

« Dichtmanschette flr Durchfiihrungen bei wasserdichten Fundamentplatten/
Waénden
(z. B. weilRe Wanne)
« zur Montage auf Anschlussfahnen mit Edelstahl-Spannbandern
« mit Druckwasserprifung bis 5 bar
« nach DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5)

Thermoplastisches Elastomer

Artikelnummer 2360041

Typ DW RD10

Bezeichnung 1 Dichtmanschette
Bezeichnung 2 fir Rundleiter 10mm
Hersteller OBO

Dimension RD10

Farbe pastellorange; RAL 2003
Werkstoff Thermoplastisches Elastomer
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 13 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.
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Technisches Datenblatt
Dichtmanschette fur Rundleiter

Artikelnummer: 2360041

Art des Zubehors Dichtmanschette
Passung RD 10 mm
ROHS Konform ja
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