Technisches Datenblatt
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Artikelnummer: 2011514

Einsteckdichtung fir Kabelabzweigkasten zur direkten Aufnahme metrischer
Rohre

CA@EDD

. Thermoplastisches Elastomer

Artikelnummer 2011514

Typ EDR 25 20-25 LGR
Bezeichnung 1 Einsteckdichtung
Bezeichnung 2 fur Rohre

Hersteller OBO

Dimension @25/20-25

Farbe lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff Thermoplastisches Elastomer
Kleinste VK-Einheit 50

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 0,68 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,0155 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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MafR A 2,2 mm
MaR D1 29,5 mm
MaR D2 25,3 mm
777777777, ,
i - MaR D3 18,5 mm
Mafy 24,2 mm
NI D4
N Mag L 30 mm
077777777777 7707 77,
30

Ausflihrung offen
flr Durchmesser max. 25 mm
fir Durchmesser min. 20 mm
flr Wandstarke max. 2,2 mm
fir Wandstarke min. 2,2 mm
GroRe M25
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 25 mm
ROHS Konform ja
Schutzart 1P55
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