Technisches Datenblatt
G-Gitterrinne Magic® 75 FT

Artikelnummer: 6005523

Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweif3ten Stahldrahten mit unterschiedlichen
Seitenhéhen und Breiten.

Direkte Wand- und Deckenmontage mdglich. Belastungsangaben zu den
unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhaltlich.

Magnetische Schirmdampfung 15 dB.

. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 6005523

Typ G-GRM 75 50 FT
Bezeichnung 1 G-Gitterrinne Magic
Hersteller OBO

Dimension 75x50x3000

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 3

Mengeneinheit Meter

Gewicht 83,7 kg
Gewichtseinheit kg/100 m

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 1,768 kg CO2e / 1 Meter
to-Gate
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Lange 3.000 mm
4 O Breite 50 mm

Breite 1,97 in
Hdéhe 75 mm
Hohe 2,95 in
MaR A 53 mm
o MaR 53 mm

/5

MaR C 38 mm
MaR H 73 mm
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Ausfiihrung Verbinder integrierter Verbinder
Befestigungsart Montage-System | Decke Wand
Funktionserhalt ja

Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 22 cm?
Nutzquerschnitt 2200 mm?
Profilform G-Form

ROHS Konform ja

Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausfiihrung nein
Belastungstesttyp nach IEC Typ Il

61537

f‘rl des Verbinders Kabeltragsys- | Klickbefestigung
em
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