Technisches Datenblatt
AuBeneckoberteil Kunststoff, glatt

Artikelnummer: 6274790

AuBleneckoberteil PVC, glatte Oberflache.

Artikelnummer 6274790

Typ GK-OTGARW
Bezeichnung 1 Oberteil
Bezeichnung 2 AuReneck, glatt
Hersteller OBO

Farbe reinweil}; RAL 9010
Werkstoff Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 9,5 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

?OGZ It:ulsabdruck (GWP) Cradle- | 0,4241 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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200 Lange 200 mm
| -— Breite 76,5 mm
Hoéhe 12 mm
' I
o
o
N
1
ol
v
(o]
™y

Anwendung AuBeneck
Halogenfrei nein
Montageart der Oberteile innenliegend
ROHS Konform ja

Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IKO8
Temperatureinsatzbereich max. |60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15°C
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