Technisches Datenblatt
Trennwand GK-TW53

Artikelnummer: 6113290

Trennwand zur Montage in Rapid 45-2 GK und GA Gerateeinbaukanalen fir die
Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.

Artikelnummer 6113290

Typ GK-TW53
Bezeichnung 1 Trennwand
Bezeichnung 2 fir Rapid 45-2
Hersteller OBO

Dimension 38x13x2000

Farbe lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit 2

Mengeneinheit Meter

Gewicht 14,35 kg
Gewichtseinheit kg/100 m

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,302 kg CO2e / 1 Meter
to-Gate
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Trennwand GK-TW53

Artikelnummer: 6113290

Lange 2.000 mm
‘ Breite 10 mm
Hoéhe 38 mm
H .
Ausfiihrung 1-fach
Befestigungsart steckbar
Geeignet fiir Kanalhohe 53
Halogenfrei nein
ROHS Konform ja
Schutzart 1P40
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich max. |60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15°C
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