Technisches Datenblatt
Mittenabhangung Gitterrinne A4

Artikelnummer: 6015419

Mittenabhangung inklusive Klemmstiick fiir Gitterrinnenabhangungen.

Artikelnummer 6015419

Typ GMS 270 A4
Bezeichnung 1 Mittenabhangung
Bezeichnung 2 fur Gitterrinne,mit Klemmsttick
Hersteller OBO

Dimension B270mm

Farbe edelstahl

Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4404
Oberflache blank, nachbehandelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 25

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 32 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 1,8102 kg CO2e / 1 Stlick
to-Gate
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Lange 35 mm
Breite 270 mm
Héhe 18 mm
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Ausfiihrung eingehangt
Funktionserhalt nein
fur Breite max. 270 mm
fir Breite min. 270
Geeignet fur Gewindestange me- | 10
trisch
Geeignet fir Gitterrinne ja
Geeignet fiir Kabelleiter nein
Geeignet fur Kabelrinne nein
Lochdurchmesser 11 mm
ROHS Konform ja
Verstellbar nein
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