Technisches Datenblatt
Montagewinkel, 90° mit 2 Lochern A2

Artikelnummer: 1124699

Montagewinkel mit 2 Léchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und
41 x 21 mm im Winkel von 90°.

A2 Edelstahl, rostfrei

. blank, nachbehandelt

Artikelnummer 1124699

Typ GMS 2 VW 90 A2
Bezeichnung 1 Verbindungswinkel
Bezeichnung 2 90°, mit 2 Lochern
Hersteller OBO

Dimension 54x54x40x4

Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberflache blank, nachbehandelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 10

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 11,5kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,7087 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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40 5_, Lange 54 mm
Breite 40 mm
Héhe 54 mm
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Ausflihrung 90°-Winkel
Ausfiihrung Winkel
Geeignet fur Profilformen C-Profil
Lochgrofe 13
Materialstarke 4 mm
Mit Schraubenzubehor nein
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
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