Technisches Datenblatt
Tellerkopfschraube HT 10

Artikelnummer: 3498140

Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen
fiir den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die
Tellerkopfform erméglicht den Einbau ohne zusatzliche Unterlegscheibe.
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. Stahl

G galvanisch verzinkt

Artikelnummer 3498140
Typ HT 10x80 TD
Bezeichnung 1 Telerkopfschraube

Bezeichnung 2

fur Holzbauteile

Hersteller OBO

Dimension 10x80

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache galvanisch verzinkt
Oberflachennorm EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit 50

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 3,1kg

Gewichtseinheit kg/100 St.
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Gehartet ja

Kopfdurchmesser 22,5 mm
Kopfform Telerkopf
ROHS Konform ja
Schaftdurchmesser 7 mm
Schraubsystem Torx
Zweigangig nein
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