Technisches Datenblatt
Verstellbare Isoliertraverse - Wand

Artikelnummer: 5408852

Variabler Distanzhalter fiir Leitungen und Fangstangen zum Einhalten des
Trennungsabstandes.

« stufenlos einstellbarer Distanzbereich (L = 550-1000 mm)

« aus glasfaserverstarktem Kunststoff (km = 0,7)

« fir Wandmontage mit 10 Befestigungsléchern 4,2 mm und 4
Befestigungsléchern 6,9 mm

GFK Glasfaserverstarkter Kunststoff

Artikelnummer 5408852

Typ ISAV1000W

Bezeichnung 1 Isolierter Abstandhalter
Bezeichnung 2 variable Langeneinstellung
Hersteller OBO

Dimension 550-1000mm

Werkstoff Glasfaserverstarkter Kunststoff
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 58 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOG2 I;ul&abdruck (GWP) Cradle- | 6,1884 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate

1 OBO | 11.10.2026



Technisches Datenblatt
Verstellbare Isoliertraverse - Wand

Artikelnummer: 5408852

Breite 175 mm
Hohe 40 mm
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