Technisches Datenblatt
Kopfplatte, langs

Artikelnummer: 6347053

Kopfplatte in flr die Montage an IS 8-Stiel.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Die Lange des Stiels ist auf max. 2000 mm zu begrenzen.

. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 6347053

Typ KI8 FT
Bezeichnung 1 Kopfplatte
Bezeichnung 2 fur 1S 8-Stiel
Hersteller OBO

Dimension 200mm

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 155 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOGZ I:ul&abdruck (GWP) Cradle- | 3,4015 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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© Lange 200 mm
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Ausfiihrung Schraubkopfplatte
Geeignet fiir Deckenbefestigung | ja
Geeignet fur Konsolenbefestigung| nein

Geeignet fiir Profilformen |-Profil
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
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