Technisches Datenblatt
Kabelschutzring 910 PE

Artikelnummer: 6066712

Kabelschutzring fiir Bodendurchfiihrungen in Kabelrinnen Typ IKS und flr
Seitendurchfiihrungen in AZ-Kleinkanalen und Leuchtentragerschienen.

Artikelnummer 6066712

Typ KSR-910 PE
Bezeichnung 1 Kabelschutzring
Bezeichnung 2 Seite AZ, Boden DKS und IKS
Hersteller OBO

Farbe hellgrau

Werkstoff Polyethylen

Kleinste VK-Einheit 25

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 0,47 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOGZ I;ul&abdruck (GWP) Cradle- | 0,0147 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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Bauform Spritzgussteil
Geeignet fiir Kabelrinne
Halogenfrei ja
Lochbreite 20 mm
ROHS Konform ja

2 OBO | 02.09.2026



