Technisches Datenblatt
Seitenverbinder FT

Artikelnummer: 6015107

StoRstellenverbinder flr Gitterrinnen in geschraubter Ausfihrung.
Inklusive Schraube FRS M6 x 20.
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Artikelnummer 6015107

Typ K 11262 FT
Bezeichnung 1 Seitenverbinder
Bezeichnung 2 fur Gitterrinne
Hersteller OBO

Dimension 60x40

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 25

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 7,5 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,1451 kg CO2e / 1 Stlick
to-Gate
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Technisches Datenblatt
Seitenverbinder FT

Artikelnummer: 6015107

Abmessung

Lénge 60 mm
Breite 40 mm
40 60 Breite 1,97 in
Héhe 24 mm
Hohe 0,94 in

Ausflihrung Langsverbinder
Funktionserhalt nein

Geeignet fur Gitterrinne ja

Geeignet fiir Kabelleiter nein

Geeignet fur Kabelrinne nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein

Passend fiir Gitterrinnendraht 4,9 mm

max.

Pa:lssend flr Gitterrinnendraht 3,9 mm

min.

ROHS Konform ja

Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
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