
Ficha Técnica
Unión lateral FT

Referencia: 6015107

Unión recta para bandejas de rejilla.
Incluido el tornillo FRS M 6x20.

Acero

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros
Referencia
Tipo
Denominación 1
Denominación 2
Fabricante
Dimensión
Color
Material
Superficie
Norma superficies
Unidad VK más pequeña
Cantidad
Peso
Unidad de peso
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-
Gate

6015107
K 11 262 FT
Unión del ala
para bandeja de rejilla
OBO
60x40
zinc
Acero
Galvanizado por inmersión en caliente
DIN EN ISO 1461
25
Pieza
7,5 kg
kg/100 ud.
0,1451 kg CO2e / 1 Unidad
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Ficha Técnica
Unión lateral FT

Referencia: 6015107

Dimensiones
Tamaño
Longitud
Ancho
Ancho
Altura
Altura

60 x 40
60 mm
40 mm
1,97 in
24 mm
0,94 in

Datos  técnicos
Versión
Mantenimiento de función
Apropiado para bandeja de rejilla
Apropiado para bandeja de esca-
lera
Apropiado para bandeja portaca-
bles
Conector articulado horizontal
Conector articulado vertical
Apropiado para cable interior de
rejilla máx.
Apropiado para cable interior de
rejilla mín.
Conforme a ROHS
Acero inoxidable, barnizado
Tipo de conexión

Unión recta
no
sí
no

no

no
no
4,9 mm

3,9 mm

sí
no
Conector roscado
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