Technisches Datenblatt
Anbau-Abzweigstlick FT

Artikelnummer: 6225936

Anbau-Abzweigstiick mit geschweilter Sprosse fir alle Kabelleitertypen mit der
Seitenhéhe 110 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 6225936

Typ LAA 1145R3 FT
Bezeichnung 1 Anbau Abzweigstuick
Bezeichnung 2 fur Kabelleiter
Hersteller OBO

Dimension 110x450

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 461 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOGZ I:ulsabdruck (GWP) Cradle- | 11,9491 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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1292 Breite 450 mm
Hohe 110 mm
MaR 450 mm
N B
X MaR R 300 mm
2
-
450
Ausfiihrung der Sprossen Profil gelocht
Ausfiihrung des Seitenholms flaches Profil
Ausfiihrung Verbinder ohne Verbinder
Funktionserhalt nein
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausfihrung nein
Holmstérke 1,5 mm
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