Technisches Datenblatt
Kabelleiter LCIS 60,6 m C30 FT

Artikelnummer: 6209649

Kabelleiter in Seitenhéhe 60 mm mit eingeschweilten, nach oben offenen C30
Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstarkung und als Kantenschutz.

Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstiicken Typ LKS 40. Das

Schlitzmal der Sprosse betrégt 16,5 mm, passende Bligelschelle 2056 H-FuR,
TypBS-H....

Magnetische Schirmdampfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 6209649

Typ LCIS 650 6 FT
Bezeichnung 1 Kabelleiter

Bezeichnung 2 Sprosse gelocht, geschweil’t
Hersteller OBO

Dimension 60x500x6000

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 6

Mengeneinheit Meter

Gewicht 352,34 kg
Gewichtseinheit kg/100 m

tCOG2 I;u[&abdruck (GWP) Cradle- | 7,8776 kg CO2e / 1 Meter
o-Gate
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Lange 6.000 mm
F Breite 500 mm
ox28 500 b Hohe 60 mm
MaR 500 mm
B
Schlitzmal Sprosse 16,50
Ausfiihrung der Sprossen Profil gelocht
Ausfiihrung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweildt
Befestigungsart Montage-System | Boden Decke Wand
Funktionserhalt nein
Nutzquerschnitt 200 cm?
Nutzquerschnitt 20000 mm?
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausfiihrung nein
Holmstéarke 1,5 mm
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einsetzbare Stitzabstdnde min. | 1,5m
einsetzbare Stiitzabstdnde max. |5 m
Stiitzabstand 1,5m 3,3 kN/m
Stiitzabstand 2,0m 2 kN/m
Stitzabstand 2,5m 1,3 kN/m
Stiitzabstand 3,0m 1 kN/m
Stitzabstand 3,5m 0,78 kN/m
Stiitzabstand 4,0m 0,4 kN/m
Stiutzabstand 4,5m 0,3 kN/m
Stiitzabstand 5,0m 0,2 kN/m
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