Technisches Datenblatt
Kabelleiter LG 110, 6 m VS A2

Artikelnummer: 6216497

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhéhe 110 mm mit
eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausflihrung geliefert.

Passende Bligelschelle 2056 H-FuR, Typ BS-H....
Magnetische Schirmdampfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

‘A2 Edelstahl, rostfrei

. blank, nachbehandelt

Artikelnummer 6216497

Typ LG 115VS6 A2
Bezeichnung 1 Kabelleiter

Bezeichnung 2 gelocht, mit VS-Sprosse
Hersteller OBO

Dimension 110x500x6000

Farbe edelstahl

Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberflache blank, nachbehandelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 6

Mengeneinheit Meter

Gewicht 4445 kg
Gewichtseinheit kg/100 m

tCOG2 I;ul&abdruck (GWP) Cradle- | 23,0699 kg CO2e / 1 Meter
o-Gate
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Abmessung 110x500
=) Lange 6.000 mm
500 = Breite 500 mm

Hoéhe 110 mm
MaR 500 mm

§ B

@ Schlitzmal® Sprosse 16,50
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Befestigungsart Montage-System | Boden Decke Wand
Nutzquerschnitt 475 cm?
Nutzquerschnitt 47500 mm?
ROHS Konform ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausfihrung nein
Holmstérke 1,5 mm

einsetzbare Stiitzabstdnde min. |2 m
einsetzbare Stitzabstdnde max. |6 m

Stitzabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stltzabstand 2,5m 2 kN/m
Stitzabstand 3,0m 1,3 kN/m
Stltzabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stitzabstand 4,0m 0,6 kN/m
Stltzabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stitzabstand 5,0m 0,45 kN/m
Stltzabstand 6,0m 0,15 kN/m
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