Technisches Datenblatt
Drahthaltesteg fur Typ LKVH

Artikelnummer: 6178650

Drahthaltesteg fiir halogenfreie Verdrahtungskanale Typ LKVH. Der
Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch
Sollbruchstellen ist die Lange fiir unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf
38, 28 und 23 mm.

Artikelnummer 6178650

Typ LKVHH
Bezeichnung 1 Drahthaltesteg
Bezeichnung 2 fur LKV/H
Hersteller OBO

Farbe lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff Polystyrol

Kleinste VK-Einheit 100

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 0,349 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,0133 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Breite 56 mm
Hohe 25 mm
fa) MaR a 56 mm
MaR b 25 mm

An Kanalbreite anpassbar ja
Halogenfrei ja
ROHS Konform ja
Temperatureinsatzbereich max. |60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5°C
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