Technisches Datenblatt
Deckel fiir T-Stiick FT

Artikelnummer: 6226142

Deckel mit Drehriegeln fir die Abdeckung von T-Stiicken mit geschweif3ten
Sprossen.

. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 6226142

Typ LTD 1200 R3 FT
Bezeichnung 1 Deckel fiir T-Stiick
Bezeichnung 2 mit Drehriegel
Hersteller OBO

Dimension B1200

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 3222 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

?OGZ I;ul&abdruck (GWP) Cradle- | 172,1498 kg CO2e / 1 Stlick
o-Gate
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Breite 1.200 mm
Blechstarke 1,25 mm
MaR 1.200 mm
B

1627

)
g

1204

Befestigungsart Drehriegel
Geeignet fiir Kabelleiter ja
Geeignet fiir Kabelrinne nein
Materialstarke 1,25 mm
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausfihrung nein
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