Technisches Datenblatt
Mittenabhangung Kabelrinne, Seitenhohe 35

Artikelnummer: 6358690

Mittenabhangung fir Kabelrinnen mit eingerolitem Seitenholm in der Seitenhéhe
35 mm.

Die Mittenabhangung verfligt Uber eine drehbar angeordnete Gewindehiilse
M10. Bei der Belegung bitte auf gleichmaBige Verteilung der Last achten
(einseitige Belegung vermeiden).

FS bandverzinkt

Artikelnummer 6358690
Typ MAH 35 100 FS
Bezeichnung 1 Mittenabhangung
Bezeichnung 2 fur Kabelrinne
Hersteller OBO
Dimension B100mm
Farbe zink
Werkstoff Stahl
Oberflache bandverzinkt
Oberflachennorm DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit 1
Mengeneinheit Stiick
Gewicht 9,4 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,3858 kg CO2e / 1 Stlick
to-Gate
| ! | Lange 40 mm
Breite 100 mm
’ M10 ‘ Breite 4in
Hoéhe 32 mm
o m ;fé MaR 95 mm
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Ausfiihrung eingehangt
F in kN 1,3 kN
Funktionserhalt nein

fiir Breite max. 100 mm
fur Breite min. 100
Geeignet fur Gewindestange me- | 10

trisch

Geeignet fiir Gitterrinne nein
Geeignet fiir Kabelleiter nein
Geeignet fiir Kabelrinne ja
Geeignet fiir Rinnen-/Leiterbreite | 100 mm
Lochdurchmesser 10,5 mm
ROHS Konform ja
Verstellbar nein
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