Technisches Datenblatt
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059002

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlange der
Kabelrinne betragt 3.000 mm.

Die Kabelrinne verfiigt Giber eine durchgangige Seitenlochung von 7 x 20 mm fir
die Installation zusatzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum
Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.

Der durchgéngige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewahrleistet.

Die Kabelrinne ist gepriift fiir die Montage oberhalb abgehangter
Brandschutzdecken (Rinnenbreiten 100 - 400 mm).

Die Montageausfiihrung und -parameter entsprechen den gliltigen Zertifikaten.

Weitere Informationen finden Sie im Katalog flir Brandschutz-Systeme.

FS bandverzinkt

Artikelnummer 6059002

Typ MKSM 615 FS
Bezeichnung 1 Kabelrinne MKSM
Bezeichnung 2 gelocht, mit Schnellverbindung
Hersteller OBO

Dimension 60x150x3050

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache bandverzinkt
Oberflachennorm DIN EN 10346

Kleinste VK-Einheit 3

Mengeneinheit Meter

Gewicht 200,983 kg
Gewichtseinheit kg/100 m

tCOG2 I;u[&abdruck (GWP) Cradle- | 5,3077 kg CO2e / 1 Meter
o-Gate
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Ausfiihrung Verbinder
Befestigungsart Montage-System
Begehbar

Funktionserhalt

Mit Oberteil
Montagelochung im Boden
NATO Lochbild
Nutzquerschnitt
Nutzquerschnitt

ROHS Konform

Rostfreier Stahl, gebeizt
Seitenlochung
Weitspann-Ausfihrung

Magnetische Schirmdampfung
ohne Deckel

3.050 mm
150 mm
60 mm

1 mm
150 mm

30 mm
46 mm
112 mm

integrierter Verbinder
Boden Decke Wand

nein
nein
nein

ja

nein
88 cm?
8800 mm?
ja

nein

ja

nein
20 dB

Magnetische Schirmdampfung mit 50 dB

Deckel

Belastungstesttyp nach IEC
61537

Nutzlange

Art des Verbinders Kabeltragsys-
tem

Typ Il

3000 mm
Klickbefestigung
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einsetzbare Stitzabstdnde min. | 1,5m
einsetzbare Stiitzabstande max. | 2,5 m

NEMA Lastklasse 8A
Stiitzabstand 1,5m 1,6 kKN/m
Stiitzabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stiitzabstand 2,5m 0,7 kN/m
0 Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 60
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