Technisches Datenblatt
Nivelliereinheit fur DeckelstoBunterstiutzung, Kanalhohe

60-110 mm
Artikelnummer: 7424842

Zur mittigen Abstitzung einer DeckelstoRBunterstiitzung der Nennbreite 400, 500
oder 600.

C€
. Stahl

FS bandverzinkt

Artikelnummer 7424842

Typ NE DSU2 6050
Bezeichnung 1 Nivelliereinheit DSU
Bezeichnung 2 fir OKA-G
Hersteller OBO

Werkstoff Stahl

Oberflache bandverzinkt
Oberflachennorm DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit 3

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 4,84 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,3131 kg CO2e / 1 Stlick
to-Gate
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Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit fur DeckelstoBunterstiutzung, Kanalhohe
60-110 mm

Artikelnummer: 7424842
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Art des Zubehdrs sonstige
Entkoppelbar nein

Geeignet fiir estrichbilindigen ge- | nein
schlossenen Unterflurkanal

Geratetrager zur Aufnahme von | nein

Geratebechern

Kanalhéhe max. 110 mm
Kanalhéhe min. 60 mm
Mindestestrichhohe 40
Nivellierbereich max. 110 mm
Nivellierbereich min. 60 mm
ROHS Konform ja
Zubehor ja
Ersatzteil nein
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