Technisches Datenblatt
Anbaueinheit fur GES6, Hohe 60-110 mm

Artikelnummer: 7424902

Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Gerateeinbaudeckel zum Einbau
einer Einbaueinheit der NenngréRe 6, bestehend aus Kanalunterteil
(Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagsanlegeprofilen), Kanaldeckel mit blind
verschlossener Montage6ffnung und einem Kanalendstiick. Im Lieferumfang
enthalten sind 3 héhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1
DeckelstoRunterstiitzung und 1 Bausatz fiir Winkelabzweig.

GroRe der Montagedffnung geeignet zum Einbau einer rechteckigen
Einbaueinheit der NenngréRe 6.

FS bandverzinkt

Artikelnummer 7424902

Typ OKA-W A 6050 6
Bezeichnung 1 Anbaueinheit
Bezeichnung 2 fir OKA-W
Hersteller OBO

Werkstoff Stahl

Oberflache bandverzinkt
Oberflachennorm DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 922 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 47,7217 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Abdeckung Montagedffnung ja
Abdeckungen 1
Anzahl der Montageoffnungen 1
Deckelbefestigung rastend nein
Dichtungseinbaumdglichkeit ja
Einbaudffnung fiir Aufflurtank nein
Einbaudéffnung fir Einbaueinheit | rechteckig
Entkoppelbar nein
Geeignet fur Dehnungsfuge nein
Geeignet fiir estrichbiindigen ge- | nein
schlossenen Unterflurkanal
Geeignet fiir estrichblindigen offe- ja
nen Unterflurkanal
Geeignet fiir estrichiberdeckten | nein
Unterflurkanal
Kanalhéhe max. 110 mm
Kanalhéhe min. 60 mm
Materialstarke Deckel 4
Mindestestrichhéhe 60
Mit Anschlussoffnung ja
Mit Potentialausgleich nein
Mit Trennwand nein
Mit Uberstand ja
Montageoffnung flr Gerateeinsatz
NenngroRe fiir Gerateeinbauein- | 6
heiten
Nivellierbereich max. 110 mm
Nivellierbereich min. 60 mm
Oberteil abnehmbar ja
ROHS Konform exempt
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