Technisches Datenblatt
Montagedeckel fur GESR9, 800 mm

Artikelnummer: 7402048

Mit Montagedffnung fir den Einbau einer Einbaueinheit der NenngroRRe 4.
Montageo6ffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschlieRlich
Deckelbefestigungsschrauben.

C€
. Stahl

FS bandverzinkt

Artikelnummer 7402048

Typ OKA DG4 400
Bezeichnung 1 Gerateeinsatzdeckel
Bezeichnung 2 fur Kanalsystem OKA2
Hersteller OBO

Dimension 800x400x4

Werkstoff Stahl

Oberflache bandverzinkt
Oberflachennorm DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 919 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 24,7542 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Technisches Datenblatt
Montagedeckel fur GESR9, 800 mm

Artikelnummer: 7402048

<t Lénge 800 mm
Breite 400 mm
Blechstarke 4 mm
3 77 MaR a 201 mm
MaR A 377 mm
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Anzahl der Montagedffnungen 1
Deckelbefestigung rastend nein
Einbaudéffnung fir Aufflurtank nein
Materialstarke 4 mm
Montageéffnung quadratisch
Montageoffnung flr Gerateeinsatz
NenngroRe fiir Gerateeinbauein- | 9

heiten

ROHS Konform ja
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