Technisches Datenblatt
Porenbetonduibel mit AuBengewinde M10

Artikelnummer: 3497616
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Brandschutztechnisch geprifter und zugelassener Stahlspreizduibel fiir den
Einsatz in Porenbeton.

Ausfiihrung mit AuRengewinde. Fir eine Brandbelastung bis zu 120 Minuten
geeignet, Lastwerte der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entnehmen
(gilt fir Porenbeton der Festigkeitsklassen min. 3,3).

Fir die Montage ist ein Setzwerkzeug erforderlich.

G galvanisch verzinkt

Artikelnummer
Typ
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Hersteller
Dimension

Farbe

Werkstoff
Oberflache
Oberflachennorm
Kleinste VK-Einheit
Mengeneinheit
Gewicht
Gewichtseinheit

3497616

PBD M10x10
Porenbetondiibel
mit AufRengewinde
OBO

90x14

zink

Stahl

galvanisch verzinkt
EN ISO 19598 / EN I1SO 4042
25

Stiick

11,4 kg

kg/100 St.
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Ausfiihrung zum Einschlagen
Gewinde M10

Gewinde metrisch 10

Gewindeart metrisch
Klemmstarke 10 mm

ROHS Konform ja
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