Technisches Datenblatt
Schaumstoffdichtung, Kanalhohe 40 mm

Artikelnummer: 7218158

Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung fiir Installationskanal PYROLINE®
Rapid PLM zur Abdichtung von Kabelbilindeln oder Kabeln mit groRem
AuBlendurchmesser bei Kabelausflihrungen aus dem Installationskanal. Die
Oberflache muss zusatzlich mit der Ablationsbeschichtung ASX versiegelt

werden.
ce
Schaumstoff
Artikelnummer 7218158
Typ PLM CO 0410
Bezeichnung 1 Schaumstoffdichtung
Bezeichnung 2 fiir Kabelausgang
Hersteller OBO
Dimension 40x40x100
Farbe weild
Werkstoff Schaumstoff
Kleinste VK-Einheit 1
Mengeneinheit Stiick
Gewicht 0,31 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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Ausfiihrung sonstige
ROHS Konform ja
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