Technisches Datenblatt
Anbau-Abzweigstuck 35 FT

Artikelnummer: 7120458

Anbau-Abzweigstiick flr die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS
305.

. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 7120458

Typ RAA 305 FT
Bezeichnung 1 Anbau-Abzweigstiick
Bezeichnung 2 eckige Ausfiihrung
Hersteller OBO

Dimension 35x50

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 24,44 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

?OGZ I:ulsabdruck (GWP) Cradle- | 1,0095 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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249 Breite 50 mm
Hoéhe 35 mm
Hohe 1in
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Abbiegung (Winkel) 90°
Abgehende Breite 50 mm
Ausfiihrung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt nein
NATO Lochbild nein
Richtungséanderung horizontal
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausfihrung nein
?rl des Verbinders Kabeltragsys- | geschraubt
em
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